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Ruch. Nieustannie si¢ zmienia. Jest analizowany, kontrolowany, prowadzony i opanowywany w celu
maksymalizacji ptyngcych z niego korzysci. To esencja zaangazowania, projektowania i innowaciji.
Dostarcza doskonatych rozwiagzan wobec wyzwan, zaréwno dnia dzisiejszego, jak i jutra.

Tysigce ludzi nieustannie opracowuje rozwigzania, ktére podnoszg standardy w zakresie wydajnosci produkcii.
Nasze wiodace na swiecie marki (NTN, BCA, BOWER i SNR), sprzedawane globalnie, dostarczaja najlepsze
rozwigzania dla wspoétpracy i budowania spoteczenstwa przyjaznego dla srodowiska. Podazaj za nami
i wykorzystuj przewidywanie i adaptacije jako klucze do kierowania oraz ksztattowania przysztosci rynkéw
produkcyjnych, motoryzacyjnych ilotniczych.
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tozyska o wysokiej precyz;ji
Japonska doskonatos¢, niemiecka produkcja

Szeroka gama rozwiqzan

towarzyszy Ciprzez caty okres eksploatacji produktu

e Szeroka gama tozysk o wysokiej precyzji (kulkowe skosne, walcowe) oraz tozysk
kulkowych do wymagajacych zastosowan.

e Wysokiej klasy opakowania gotowe do digitalizacji (zintegrowany kod QR)
/ Innowacyjna konstrukcja / Wyzsze predkosci obrotowe / Dtuzsza zywotno$c¢ /
Rozwigzania przyjazne dla Srodowiska.

e Nizsze koszty konserwacji / Wyzsza produktywnos¢ i wydajnos¢ / Duza elastycznose,
dzieki europejskiej produkcii.

tozyska kulkowe

Mocne strony serii _—
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e Ponad 10 000 referenciji (Srednice otworéw od 1,5 do 1 320 mm). e
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* Najwyzszej jakosci stal, optymalna zywotnosc. T A G E
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* Kompletny zakres rozwigzan uszczelniajacych.

e Zaawansowane technologicznie produkty (Topline, MegahomTNM...) spetiajace
najbardziej specyficzne wymagania.

tozyska stozkowe
Oferta 2 w 1 (calowa i metryczna)

e Ponad 3000 referencji w systemie metrycznym i calowym (otwér do 1270 mm)

e 9 gtébwnych serii wymiarowych w wymiarach metrycznych ze standardowymi katami
oraz 4 serie ze zwiekszonymi katami.

* Bardzo szeroki zakres wymiaréw calowych: ponad 200 serii, pier§cienie wewnetrzne i
zewnetrzne mogg by¢ dostarczone oddzielnie jako dodatek do zmontowanego tozyska.
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e Stal hartowana na wskros lub utwardzana powierzchniowo (100% zakresu w
wymiarach calowych to stal utwardzana powierzchniowo).

Obudowy dwudzielone i zespoty tozyskowe
Peten asortyment korzysci
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e Ponad 40 000 standardowych obudow zapewniajacych szeroka game rozwigzan. R

e Zespoty tozyskowe (od 12 do 140 mm): r6zne opcje uszczelnienia. Dostepne z
wersjami europejskimi i azjatyckimi.

e Dwuczesciowe obudowy ($rednica watu od 20 do 500 mm): tozyska smarowane
smarem lub olejem. Dostepne réwniez jako zestaw «gotowy do uzycia» (tozysko
barytkowe + akcesoria wewnatrz).

Technika liniowa
Rozwiqzanie dla wszystkich potrzeb zwigzanych z ruchem liniowym

UStUuGl
SILNA WIEZ Z NASZYMI KLIENTAMI

e Szeroki zakres produktow (prowadnice liniowe, osie liniowe, $ruby kulowe i liniowe,
tuleje w wymiarach metrycznych i calowych) specjalne lub standardowe dla wszystkich

potrzeb przemystowych. NTN Europe zapewnia klientom szeroki wachlarz
ustug tj. szkolenia, e-learning wsparcie techniczne,

diagnostyka tozysk, Bebox... k

Klikniji dowiedz sie
wigcej

¢ Unikalne funkcje techniczne / Szybka dostepnos¢ niestandardowych rozwigzan /
Szeroka gama narzedzi (konfigurator online).

Brands of : Partnerstwo i wspotpraca to kluczowe wartosci NTN.
NTN Group ‘

tozyska walcowe
ULTAGE™ dla najwyzszej wydajnosci

¢ 2,000 referenciji, z 1 rzedem rolek (otw6r od 20 do 1250 mm, z koszykiem lub bez
koszyka, 2 rzedy (otwér od 25 do 500 mm, z koszykiem lub bez koszyka) i 4 rzedy &'I':le‘ dowieaz sie
(otwér od 100 do 1030 mm, z koszykiem lub bez koszyka). ] k

e Rdzen gamy jednorzedowej marki ULTAGE™, oferuje najlepsza wydajnos¢:
zwiekszona zywotnos¢ (+20%), dzieki zwiekszonej nosnosci (+7%) / Wydajnosé
wséréd najwyzszych na rynku / Predko$é zwigkszona o 20%.

tozyska barytkowe
Niezawodnos$c¢ i wytrzymatosce

e Ponad 2000 referenciji (Srednica wewnetrzna od 25 do 2000 mm).

* 3 rodzaje tozysk: otwarte, uszczelnione lub kryte obustronnie blaszkami Kl dowiodz sio
(KIZEI®), opcja niskiego poziomu hatasu, seria EF800 do zastosowar o wysokim Wiece] -
poziomie drgan. k

* Niezawodnos¢ i dtuzsza zywotnosé: redukcja kosztow.

tozyska igietkowe
Opracowane w Japonii

e 12 grup i 8000 tozysk ($rednica otworu od 5 do 400 mm) najszerszy zakres na rynku.

Kiikniji dowiedz i
¢ 100% wyprodukowano w Japonii / Najwyzsza jakos$¢ stali / Solidna konstrukcija: wi'eggf SRR

stata jako$¢ wykonania. k

e Wydtuzona zywotnos¢ (do x3) / Absolutna niezawodnos$¢ / Europejskie centrum
logistyczne dla krotkich czaséw dostawy.

Smarowanie
Dopasowane rozwiqzania

e Smary i oleje / Automatyczne jednopunktowe i wielopunktowe systemy

smarowania / Ustugi doradztwa i konfiguraciji
Klikniji dowiedz sie

wigcej k

* Dedykowane systemy smarowania i Srodki smarne do kazdego zastosowania.

e LUBSOLID, state smarowanie dla wszystkich produktéw i rynkow.
SENTINEL™, gama dedykowana dla przemystu spozywczego.

e Zwigkszona zywotnos¢ tozysk i dostepnosé maszyn.

Narzedzia do obstugi tozysk

Montaz i demontaz tozysk

* Petna gama narzedzi do montazu na zimno i gorgco, montazu i demontazu
hydraulicznego oraz demontazu, $ciggaczy, przyrzaddw zabezpieczajgcych i
pomiarowych.

L. . ; Klikniji dowiedz sie
e Produkty zaprojektowane w celu spetnienia okreslonych wymagan. wiecej k

¢ Nizsze koszty operacyjne: lepsza dostepnos¢ sprzetu, dzigki dostosowanym i
profesjonalnym narzedziom.
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https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=75&category=83&subject=107
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=75&category=83&subject=110
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=75&category=87
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=75&category=83&subject=106
http://www.ntn-snr.com/pl/wsparcie-techniczne-ntn-snr
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=75&category=83&subject=105
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=75&category=86
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=77
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=78
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=75&category=83&subject=109
https://www.ntn-snr.com/pl/documents?section=75&category=83&subject=108

Make the world NAMERAKA

Ten dokument jest wytaczng wtasnoscig NTN Europe. Wszelkie catkowite lub czeéciowe powielanie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN Europe jest surowo zabronione. Dziatania prawne moga by¢ wytoczone przeciwko kazdemu naruszeniu warunkow
niniejszej informacii.

NTN Europe nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne btedy lub braki, ktére moga pojawi¢ sie w niniejszym dokumencie, mimo starannosci przy jego sporzadzaniu. Z uwagi na polityke ciagtych badan i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
poprawek do catosci lub czesci opisow produktéw i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
© NTN Europe, miedzynarodowe prawa autorskie 2024.
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