N AGRIHUB

Affrontare la stagione
in tutta tranquillita

Brand of NTN Group

AGRIIHUE

INSTALL IT. RUN IT, FORGET IT.



Una stagione di successo
deriva da un terreno
adeguatamente preparato

La scelta del cuscinetto-mozzo per erpici a dischi pud fare la differenza.

Progettato per offrire efficienza e tranquillita, il mozzo integrato AGRIHUB SNR
consente di concentrarsi su cio che conta principalmente: il successo delle
proprie coltivazioni.



Tenuta

Per resistere alle numerose fonti di contaminazione e impedirne la
penetrazione, il mozzo integrato AGRIHUB SNR ¢ dotato di una tenuta
completa composta da:

progettato e testato secondo i nostri elevati standard

sulla faccia esposta
alla contaminazione

INSTALL IT, RUN IT, FORGET IT.



Alloggiamento

Direttamente esposto a urti e sollecitazioni del terreno, I'alloggiamento deve
garantire resistenza meccanica e stabilita delle tenute. Si compone di:

Un corpo in ghisa duttile
- selezionato per le sue proprieta
di resistenza

- sezione trasversale spessa per
proteggere la tenuta dagli urti delle

i

pietre
\
N
Rivestimento in zinco

N AGBIHUB




Optare per la tranquillita
migliora la produttivita

Scegliete I'esperienza di NTN Europe maturata nella progettazione e nelle
tenute, per macchinari affidabili ed una notevole produttivita.




Prodotti disponibili

- Numero Diametro Diametro
Codici diforidi | deiforidi dei dischi
fissaggio | fissaggio
HUA151-4M12-S01 4 M12x1.25 | 117 | 98 M22x1.5 10 | 60 | 102 | 29 26 <700 2.00
HUA151-5M12-S01 5 M12x1.25 | 117 | 98 M22x1.5 10 | 60 | 102 | 29 | 26 <700 1.99
HUA151-6M12-S01 6 M12x1.25 | 117 | 98 M22x1.5 10 | 60 | 102 | 29 | 26 <700 1.98
» Contattateci per qualsiasi altra richiesta oD
2)

Equivalenze

Numero 3
di fori di Mozzo SNR

Mozzo equivalente

fissaggio Gy
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SKF BAA-0023 (T100) ~ \ Y/ - S
SKF BAA-0044 (T200) ~ -
PEER AGHU2898X4E-DSCS (T50) ==
4 HUA151-4M12-S01 | NSK AHU 28117A-01
FKL IL50-98/4T-M22 (or IL40) TN

INA F-673270.04.TILL
LFD AGRI.HUB 4
FLT PR040/4x98

SKF BAA-0012

SKF BAA-0047

PEER AGHU2898X5E-DSCS
5 HUA151-5M12-S01 | NSK AHU 28117A-02

FKL IL50-98/5T-M22 (or IL40)
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PFI PHA0D12 L2 E

SKF BAA-0006 L1
PEER AGHU2898X6E-DSCS
6 HUA151-6M12-S01 | NSK AHU 28117A-03

FKL IL50-98/6T-M22 (or IL40)
INA F-673270.06.TILL B1
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Il presente documento & di proprieta esclusiva di NTN Europe. Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, senza previa autorizzazione di NTN Europe & severamente vietata. Ogni violazione delle presenti
disposizioni sara perseguibile legalmente. Nonostante la cura e I'attenzione dedicate alla realizzazione del presente documento, NTN Europe non potra essere ritenuta responsabile per eventuali errori od
omissioni eventualmente contenuti in esso. Nellambito della nostra politica aziendale di ricerca e sviluppo, ci iserviamo il diritto di modificare senza preawiso, totalmente o in parte, i prodotti e le specifiche
riportati nel presente documento. © NTN Europe, copyright internazionale 2026
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