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INSTALL IT. RUN IT, FORGET IT.



Bereketli hasatlar
uygun sekilde hazirlanmis
toprakla baslar

Diskaro porya secimi bu konuda buyuk bir fark yaratabilir.

Size hem verimlilik hem de goénul rahatlidr sunmak icin tasarlanan AGRIHUB SNR,
sizin igin en 6nemli olan seye odaklanmanizi saglar: Mahsuliiniiziin basarisina.



Sizdirmazhk

SNR AGRIHUB, cok sayida kirlilik kaynagina karsi koymak ve igeri nifuz
etmesini 6nlemek i¢in agagidaki bilesenlerden olusan eksiksiz bir sizdirmazlik
sistemi ile donatilimistir:

yUksek standartlarimiza gore tasarlanmis ve test edilmistir

kire maruz kalan alanda bulunmaktadir
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INSTALL IT, RUN IT, FORGET IT.



Govde

Dogrudan darbelere ve gerilmelere maruz kalan gévde, mekanik mukavemet
ve sizdirmazlik stabilitesi saglamaktadir. Icerigi su sekildedir:

Dévme celik gdévde

« Sundugu yUksek dayaniklilik sebebiyle
tercih edilmistir

« Sert darbelere karsi, kalin kesitli conta
ile gU¢lendirimistir
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‘ Cinko kaplama

N AGBIHUB




Huzuru tercih etmek

uretkenligi arttinr

Guvenilir ekipmanlar ve olaganustd verimlilik icin NTN Europe’nin tasarim ve
sizdirmazlik alanindaki uzmanhigini tercih edin.




Mevcut Urinler

Sabitleme Agirhk
Referanslar deliklerinin )
CEVET
HUA151-4M12-S01 4 M12x1.25 | 117 | 98 M22x1.5 10 | 60 | 102 | 29 26 < 700 2.00
HUA151-5M12-S01 5 M12x1.25 | 117 | 98 | M22x1.5 | 10 | 60 | 102 | 29 | 26 <700 1.99
HUA151-6M12-S01 6 M12x1.25 | 117 | 98 | M22x1.5 | 10 | 60 | 102 | 29 | 26 <700 1.98
» Diger taleplerinizicin bizimle iletisime gecin. . =
2)

Denklik tablosu :
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SKF BAA-0006

PEER AGHU2898X6E-DSCS
6 HUA151-6M12-S01 | NSK AHU 28117A-03

FKL IL50-98/6T-M22 (or IL40)
INA F-673270.06.TILL

Bu doktimanin mulkiyet hakki NTN Europe firmasina aittir. Oncesinde NTN Europe’in onayi alinmadan kismen veya tamamen gogaltimasi kesinlikle yasaktir. Bu fikranin sartlarini
ihlal eden kisilere karsi yasal islem baslatilabilir. NTN Europe, hazirlanmasinda sarf edilen her tur dikkate ve gosterilen tim ¢zene ragmen bu dokiimanda bulunabilecek olasi
hatalardan veya eksiklerden 6tirt higbir sekilde sorumlu tutulamaz. Kesintisiz Arastirma ve Gelistirme politikamiz kapsaminda, bu dékimanda yer alan her tar bilgiyi veya
teknik ¢zelligi 6nceden haber vermeksizin degistirme hakkimizi sakl tutariz.
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